











Lllegrand

Niloé™

interrupteurs et va-et-vient

Niloe™

poussoirs et inters variateurs

6647 01

6647 10

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A équiper de plaques (p. 75)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 74

Fixation a vis et a griffes (avec accessoires griffes réf. 6 650 99) sauf

ref. 6 645 03
Emb. Réf.
10 6647 01
10 6648 01
10 6647 10
10 6648 10
10 6647 02
10 6648 02
10 6645 03
10 6647 04

72

Interrupteurs et va-et-vient 10 AX - 250 V~
Livré avec coque de protection de chantier
Interrupteur ou va-et-vient - Connexion a bornes auto
O Pur
Lin
Va-et-vient a voyant - Connexion a bornes auto

Devient lumineux avec lampes réf. 6 650 90 ou
réf. 6 650 92 et témoin avec lampe réf. 6 650 91

Double va-et-vient - Connexion a bornes auto
O Pur
Lin

Interrupteur triple - Connexion a bornes a vis
Livré avec griffes

O Pur

Permutateur - Connexion a bornes a vis
O Pur - Permet d'ajouter un troisiéme point
de commande dans une installation va-et-
vient

6647 05

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A équiper de plaques (p. 75)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 74)
Fixation a vis et a griffes (avec accessoires griffe réf. 6 650 99)

Emb.

10
10

10

10

10
10

1

Réf.

664705
6 648 05

6 647 08
6648 08

6 647 15

6 647 25

6 647 26

6647 09
6648 09

665118

Poussoirs 6 A - 250 V.
Livré avec coque de protection de chantier
Simples - Connexion a bornes auto

ﬁ O Pur-NO - NF

Lin-NO - NF
Doubles

ﬁ OPur-NO - NF

Lin- NO - NF

Poussoir lumineux - Connexion a bornes auto
O Pur/Lin réversible- NO-NF
Livré avec voyant lumineux réf. 6 650 90 et
étiquettes picto "sonnerie", "cadenas" et
"ampoule" intégrés

Poussoirs IP 44

O Pur - NO-NF et étanche & l'air

Devient lumineux avec réf. 6 650 90 ou

réf. 6 650 92

Livré avec chaussette d'étanchéité a I'air
réf. 6 650 96. Se monte sur les plaques standard

=23 O Pur
il Livré avec LED réf. 6 650 90

Va-et-vient 10 AX + poussoir 6A - NO-NF -
250 Vo

Livré avec coque de protection de chantier
O Pur
Lin

Ecodétecteur - 230 V~L

Ecodétecteur 2 fils

Permet la commande de lampes de 40 a 400 W
incandescentes, halogéne 230 Vet de 40 a

400 VA halogéne TBT par transfo ferromagnétique
ou électronique. S'installe en remplacement d'un
interrupteur traditionnel. Borne a vis

Peut étre piloté par un bouton-poussoir



Niloé™

commandes de volets roulants et de VMC

Lllegrand

Niloé™

prises de courant et sorties de cable

665117

6647 11

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A équiper de plaques (p. 75) sauf Dismatic

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 74)
Fixation a vis et a griffes (avec accessoires griffe réf. 6 650 99)

Emb. Interrupteurs variateurs rotatifs 400 W 2 fils

Livrés avec coque de protection de chantier
Permettent la commande et la variation de lampes
de 20 a 400 W incandescent, halogéne 230 V~

et 20 a 400 VA halogene TBT par transformateur
électronique

S'installent en remplacement d'un inter traditionnel
ConneX|on a bornes a vis

Commandes de volets roulants
Livrées avec coque de protection de chantier

Interrupteurs 3 positions

"Montée - Stop - Descente" pour commande directe
du moteur

ConneX|on a bornes auto

ORef.
Commandes VMC
Livrées avec coque de protection de chantier

10
10

Interrupteurs 2 positions
Vitesse lente ou rapide pour commande directe
d'une ventilation mécanique centralisée
Connexmn a bornes auto

10

10

Dismatic

Pour la commande et la protection des climatiseurs
Coupe circuit unipolaires 220/380 V
Non associables en multiposte
Peut-étre monté en saillie avec cadres (p. 74)
15A
O Pur
Lin

20A

O Pur
Lin

+++ Dismatic saillie ‘[_. — :\ |
p. 43, 55 .

Bl

6648 35 6645 41

6647 34

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A équiper de plaques (p. 75) sauf sortie de cables

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 74)
Fixation a vis et a griffes (avec accessoires griffe réf. 6 650 99)

Emb.  [WURE Prises de courant 16 A
Livrées avec coque de protection
2P+T - Connexion a bornes auto
Avec éclips
10
10
Prises doubles 2 x 2P+T avec éclips - Connexion
a bornes auto
Installation en monoposte
Livrées complétes avec plaque
Permettent de remplacer 1 prise par 2 prises sans
changement de boite d'encastrement
10 2\ OPur
10 Lin
2P avec éclips - Connexion a vis
10 Pur
10 Lin
Sorties de cable
IP 21
Livré avec plaque
Installation en monoposte uniquement
10 O Pur
10 Lin
Adaptateur
Intégrateur fonctions Programme Mosaic
Livré avec coque de protection de chantier
Permet d’intégrer toutes les fonctions 2 modules du
Programme Mosaic
10 2 O Pur
10 Lin
Obturateur
Livré avec coque de protection de chantier
10 O Pur
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Lllegrand

Niloé™

Niloé™

prises téléphone, informatique et télévision accessoires

6647 50 6647 63 6647 98

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports Emb.

A équiper de plaques (p. 75)
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (voir ci-contre)
Fixation a vis et a griffes (avec accessoires griffes réf. 6 650 99)

Emb.  [IURE Prises téléphone, informatique

Livrées avec coque de protection de chantier

Prises RJ 11
Connexion a bornes auto 10
10 3 OPur 10
10 Lin
Prises téléphoniques en T
10 Pur
10 Lin
5
Prises RJ 45 - Téléphone, informatique 5
Prises 9 contacts FTP - cat. 6
n a bornes auto
10 Pur
10 Lin
Prises TV
Livrées avec coque de protection de chantier 100
Connecteurs TV male, FM femelle et satellite "F"
Cables recommandés 17.19 VATC
Compatibles TNT et HD
Prises TV simples type "F" - Etoile blindée
Prise TV type "F"- A visser - 0-2400 MHz
10 Z O Pur 10
10 Lin
Prises TV/SAT et TVIR/SAT ’
Pour installation hertzienne et satellite avec v
démodulateur individuel
Permettent la réception des émissions numériques
(Canal Satellite...) 10
TV 5-68/120-862 MHz et FM 87.5 - 108 MHz
Sat 950 - 2400 MHz
Atténuation 2 dB
10 A O Pur - Prise TV/SAT - Etoile blindée
10 Lin - Prise TV/SAT - Etoile blindée
10 O Pur - Prise TV/R/SAT - Etoile blindée
10 Lin - Prise TV/R/SAT - Etoile blindée
Prises fibre optique
Livrées avec coque de protection de chantier
10 3 OPur
10 Lin
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6650 99 6650 91

[IUR& Cadres saillie

Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical
Entrée DLP 20 x 12 mm, 24 x 14 mm, 32 x 16 mm,
40 x 16 mm, 50 x 20 mm et tube @20 (p. 50)
Recoivent les mécanismes composables

Cadres saillie 1 poste
Dimensions : 88,5 x 88,5 mm - haut. 40 mm
O Pur

Lin

Cadres saillie 2 postes

Dimensions : 159,5 x 88,5 mm - haut. 40 mm
Livrés avec cloison de séparation courant fort/faible

O Pur
Lin

Accessoires

Griffe
Griffe "Rapido"
Permet la fixation des appareils en
rénovation

Voyants témoin et lumineux

Raccordement par montage direct
Lampe sans entretien LED

Voyant lumineux 230 V
Consommation 0,15 mA
Voyant témoin 230 V
Consommation 3 mA

j’i Voyant lumineux 12 V-24 V-48 V




Niloé™

plaques

Lllegrand

6650 11

6650 21 3970 51

Livrées en sachet individuel

Emb. Réf. | Plaques 1 poste Emb.
20 665001 O Blanc L
20 6650 11 Ivoire 1
10 665031 ® Taupe 1
10 665021 ® Rouge 1
10 3970 81 @ Prune

10 3970 31 @ Bronze

10 397051 @ Onyx

10 3970 41 Aluminium 1
10 397071 ® Cacao y
10 397091 @ Bois foncé .
10 397095 O Bois clair y

Plaques 2 postes

10 6650 02 OBlanc

10 6650 12 Ivoire

10 6650 32 : Taupe

10 6 650 22 Rouge

10 397082 / ® Prune

10 397032 Q) Q ® Bronze

10 397052 ' ® Onyx

10 397042 Aluminium

10 397072 ® Cacao

10 397092 @ Bois foncé

10 397096 O Bois clair

Plaques 3 postes

5 6650 03 OBlanc

5 6650 13 Ivoire

5 6650 33 : Taupe

5 6650 23 g Rouge

10 397083 ® Prune

10 397033 [ Q] @ Bronze

10 397053 ' Q ® Onyx

10 397043 Aluminium

10 397073 ® Cacao

10 397093 @ Bois foncé

10 397097 © Bois clair

L

397041

397071

Ref. | Plaques 4 postes

6650 04 O Blanc

6 650 14 Ivoire

6650 34 ® Taupe

6650 24 ® Rouge
Plaques 5 postes

6650 05 g OBlanc

6 650 15 Ivoire

6650 35 Q ® Taupe

6650 25 QQ) ® Rouge

0
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Lllegrand

Tableau d'équivalences

Neptune / Niloé™

Boites d'encastrement pour maconnerie

76

Griffes Vis Griffes Vis
0806 02 0806 52 - ggggg?
: 664520+§664726+
080603 : - 664523 +:665090 +
: 6 650 01 6 650 01
oweos - | - GeToss
0806 11 0 806 61 - Sgggéﬁ”
080607% - - ggggg?Jr
0806 08 0 806 58 - ggggg?+
080614% - h gggéép
0806182 - - gggggr
080617% - - §28§581+
0806 30 0 806 80 - gggggﬁ”
owezz - |agteser sarses
0806 29 0806 79 ggggg?*é@%ﬁééé?*

0806262 - 6 645 42 -
0806 48 0806 98 - 664795
0806 49 0806 99 - gggégﬁ“
. omem | - guTens

0806452 - ggggqur -
080646% - - ESSE‘SST
owosz - | - oae
0806 43 0806 93 ggg‘gg’f*§28‘5‘38?+
owoss - | - oo
TR N

031301

Emb.

250

20
100
100

100

20

080142

Boite d'encastrement universelle

1 poste .
Peuvent étre montées cbte a cote ou en vertical

Boites monopostes

Conformes aux normes NF EN 60670-1
Peuvent étre montées cbte a cote ou en vertical

Carrées associables

Pour fixation d'appareillage a vis ou a griffes
Boites 1 poste permettant la composition de boites
multipostes par association

Utilisation possible en horizontal ou vertical
(entraxe 71 mm)

Découpage des cloisons intérieures (avant ou apres
scellement) pour montage des fonctions étendues
Livrées avec vis équipées de cache de protection
Entrées défoncables @16-20-25

Prof. 30 mm

Prof. 40 mm
Prof. 50 mm
Prof. 60 mm

Rondes associables en dos a dos

Prof. 30/40 mm - @67 mm

Collerette supérieure découpable pour obtenir une
profondeur de 30 mm (pour commandes, va-et-
vient, poussoirs...)

Boite jumelable en dos a dos par 1/4 de tour
Dimensions ajustables (80, 70 ou 60 mm) par
découpe de la collerette

Avec vis

Boite multiposte pour montage
d’appareillage a vis

Conforme aux normes NF EN 60670-1

Boite monobloc, livrée avec cloisons de séparation
amovibles pour accueil des fonctions étendues
(ex. : prise pré-cablée)

Livrée avec vis équipées de cache de protection
Prof. 40 mm

Entrées défoncables J16-20-25

2 postes - 4/5 modules

Utilisation horizontale ou verticale

Boites pour prises 20 et 32 A

1 poste 85 x 85 mm

Pour sorties de cables réf. 314 90 et prises 20 A
(réf. 0 554 52/55/57) et 32 A réf. 0 558 12/15/17
Positionnement des vis de la boite en vertical pour
fixation des prises 20 et 32 A

Prof. 40 mm

Prof. 50 mm

Accessoire

Vis longue @3 mm pour toutes boites Batibox
Long. 40 mm



